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六角穴付ボルト（鉄·SUS）  －パック販売－

内六角螺栓(铁·SUS)
－袋装销售－

六角穴付止めねじ/六角穴付ボタンボルト  －パック販売－

内六角止动螺丝/内六角圆头螺栓
－袋装销售－

CAD数据文件夹名：31_Screws CAD数据文件夹名：31_Screws

Type M材质 S表面处理 H硬度 强度分类

PACK－CCB SCM435 四氧化三铁保护膜 39～44HRC 12.9
PACK－CSCB SUS304 － － A2－70

Type M材质 H硬度 S表面处理

PACK－CMSSK 相当于SCM435 45～53HRC 发黑处理

Type M材质 强度分类

PACK－CSBCB SUS304 A2－50

型式(❶Type·❷M) － ❸L

PACK－CCB3
PACK－CSCB6

－

－

6
10

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

型式(❶Type·❷M) － ❸L

PACK－CMSSK3
PACK－CSBCB5

－

－

6
10

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

M×P(粗牙螺纹) A E B

3×0.5 5.5 3 2.5
4×0.7 7 4 3
5×0.8 8.5 5 4
6×1.0 10 6 5

8×1.25 13 8 6
10×1.5 16 10 8

M×P
(粗牙螺纹)

B C
(最小)

d
(最大)

3×0.5 1.5 1.2 2
4×0.7 2 1.5 2.5
5×0.8 2.5 2 3.5

M×P
(粗牙螺纹)

A E B C
(最小)

d

3×0.5 5.7 1.65 2 1.04 3.6
4×0.7 7.6 2.2 2.5 1.3 4.7
5×0.8 9.5 2.75 3 1.56 5.7
6×1.0 10.5 3.3 4 2.08 6.8

Q内六角螺栓 Q内六角止动螺丝

Q内六角圆头螺栓

B

A

E

❷M×P

L

❸L

Q袋装 Q袋装

型式
l 袋装

数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CCB

3－5

全
螺
纹

100个

6

8

10

12

16

20

25
18

30

4－6

全
螺
纹

8

10

12

16

20

25
30 20

5－8

全
螺
纹

10

12

16

20

25

30
2235

40

型式
l 袋装

数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CCB

6－10

全
螺
纹

100个
12

16

20

25

30

50个

35
24

40

8－16

全
螺
纹

20

25

30

35
40 28

10－20

全
螺
纹

25

30

35
40

型式
l 袋装

数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CSCB

3－6

全
螺
纹

150个8

10

12

120个16

20

25
100个

30

4－6

180个
8

10

12

16

20
150个25

30

5－8

100个

10

12

16

20

25

30

35
40

型式
l 袋装

数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CSCB

6－10

全
螺
纹

100个

12

16

20

25

30

35

60个

40

8－12
16

20

25

30

35
40

10－20
25

30

35
40

型式 袋装
数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CMSSK

3－3

100个

4

5

6

8
10

4－4
5

6

8
10

型式 袋装
数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CSBCB

3－  6
150个8

10

12 140个
16 120个

4－  6
160个8

10

12
140个

16

型式 袋装
数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CMSSK

5－5

100个
6

8
10

型式 袋装
数量❶Type ❷M－❸L

PACK－
CSBCB

5－10

100个
12

16
20

6－10

60个
12

16
20

【铁】 【不锈钢】

e本产品是袋装销售。

各尺寸袋装数量请参阅上述规格表。

e订购时，请对袋数进行指定。

订购数量为1时，即表示1袋。

e本产品是袋装销售。

各尺寸袋装数量请参阅左边规格表。

e订购时，请对袋数进行指定。

订购数量为1时，即表示1袋。

e本产品是袋装销售。
各尺寸袋装数量请参阅左边规格表。

e订购时，请对袋数进行指定。

订购数量为1时，即表示1袋。
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P.77

数量分类
标准订购 特殊订购

小单 大单

数 量 1～10袋 11袋～
交货期 通常 另行报价

E 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 DP.77

E  交货期可能发生延迟，请知晓。

P.77

数量分类
标准订购 特殊订购

小单 大单

数 量 1～10袋 11袋～
交货期 通常 另行报价

E 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 DP.77

E  交货期可能发生延迟，请知晓。

P.77

数量分类
标准订购 特殊订购

小单 大单

数 量 1～10袋 11袋～
交货期 通常 另行报价

E 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 DP.77

E  交货期可能发生延迟，请知晓。
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有VONA收录品牌产品 DP.73 有VONA收录品牌产品 DP.73
类似产品比较要点   非RoHS对应·GB标准 类似产品比较要点   非RoHS对应·GB标准


